S LAPP

UNITRONIC® 300 STP

Cabluri de control si semnal ecranate cu sectiuni mici si perechi torsadate, cu agrement UL / CSA

UNITRONIC® 300 STP: Cablu de date de joasa frecventa cu perechi torsadate, izolat cu PVC, UL/CSA AWM, CMG, cu aprobari
suplimentare pentru pat de cabluri sau pozare neprotejata, -25°C/105°C

Informatii

Alte configuratii sunt disponibile la cerere

Special conceput pentru 20 AWG si 18 AWG: Cu cod de culori standard pentru conductori, pand la 37 de perechi/cu cod de culori
non-standard, de ex., cu conductor de impamantare verde-galben, pana la 50 perechi
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Potrivit pentru exterior

Cu intarziere la propagarea flacarii
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Rezistent la ulei

Interferenta semnalelor

Rezistent la temperatura

Rezistent la UV
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Beneficii

Domeniu foarte larg de aplicatii datorita multiplelor certificari

Economie datorita instalarii usoare fara pat cablu in sistem de cablare neprotejata
Tresa colectivd minimizeaza interferentele electromagnetice

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)
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UNITRONIC® 300 STP

Domeniul de utilizare

Cabiluri de control si semnal pentru utilizare la interior sau exterior

Pentru piata din America de Nord

In S.U.A,, pe baza CMG, PLTC sau ITC, pozare directi pe suprafati pland, in combinatie cu ER (Exposed Run) pentru sectiuni de
trecere neprotejate de maxim 1,8 m lungime

Ingropare directa la o sectiune transversald nominala a conductorului de 18 AWG, aprobat pentru utilizare in SUA datoritd
omologarii DIRECT BURIAL

Rezistent la torsiune la temperaturi de pana la £150 °/m in pilonul turbinelor eoliene

Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei conform :UL OIL RES |

Norma de referinta / aprobari

USA: (UL) CMG [E130334], (UL) PLTC-ER (18 AWG) [E216027], (UL) PLTC (>24 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 AWG)
[E196134], UL AWM Style 2464 [E100338], DIR BUR (18 AWG)

CAN: c(UL) CMG FT4 [E130334], CSA AWM I/ll A/B FTH1

Descrierea produsului

Toron din lite fine de cupru cositorite

Izolatia conductorului realizata din PVC

Structura TP

Folie aluminizata cu acoperire totald, cu fir de drena si ecran impletit din cupru stanat ( acoperire 75% )
Izolatie exterioara: PVC special (similar cu RAL 7005)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date

Codul de identificare al conductorilor: Perechea 1: negru, rosu
Perechea 2: negru, alb
Perechea 3: negru, verde
Perechea 4: negru, albastru
Perechea 5: negru, galben
Perechea 6: negru, maro
Exceptie o pereche, 24-22 AWG: negru, alb

Miscari de torsiune in turbine eoliene: TW-0 & TW-2, vezi Anexa TO
Raza minima de indoire: Flexare ocazionala: 15 x diametru exterior
Instalare fixa: 6 x diametru exterior
Tensiune nominala: conform cu UL: 300 V
IEC: nu pentru transport de energie
Tensiunea de test: 1500 V
Gama de temperatura: Flexare ocazionald/ America de Nord: intre -25°C si +105°C

(AWM pentru SUA: +80°C)
Instalatii fixe/ America de Nord: intre -40°C si +105°C (AWM
pentru SUA: +80°C)

Observatie
Daca nu este specificat altceva, datele aratate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranta) sunt disponibile la cerere
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UNITRONIC® 300 STP

Lungimile standard le gasiti la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: Bobina 152m, tambur 305m

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr.

Numarul de perechi si sectiunea
(AWG)

Diametru exterior [mm]

Index cupru [kg/km]

Greutate [kg/km]

UNITRONIC® 300 STP

302402STP 2x2x24 AWG 6,5 25,5 59
302403STP 3x2x24 AWG 6,8 31,1 65
302406STP 6x2x24 AWG 8,7 49,7 106
302201STP 1x2x22 AWG 5,1 19,1 39
302203STP 3x2x22 AWG 7,7 38,2 71
302206STP 6x2x22 AWG 9,6 70 125
302002STP 2x2x20 AWG 9,4 47,7 128
302003STP 3x2x20 AWG 10,5 68,2 161
302006STP 6x2x20 AWG 13,3 106,5 321
301801STP 1x2x18 AWG 6,8 37,8 106
301802STP 2x2x18 AWG 10,7 66,2 122
301806STP 6x2x18 AWG 14,6 153,1 324
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