DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

OLFLEX® SOLAR XLWP

H1Z272-K cu izolatie reticulata, rezistent la apéa si adecvat pentru montaj ingropat

Cablu OLFLEX® SOLAR, conform EN 50618 , tip constructiv H1Z2Z2-K, certificat TUV, reticulat prin iradiere, design cu
etanseitate sporitd la apa, suporta ingropare directd, teste de impact UL 854, AD8

Informatii

Design optimizat al cablului - rezistenta verticalda mare constanta, chiar si un timp prelungit in apa
Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
Teste mecanice UL 854 legate de instalatiile subterane

€

Energie solara

Potrivit pentru exterior

Fara halogen

Rezistent la rece

Rezistenta la acizi

Rezistent la temperatura

Rezistent la UV

Impermeabil
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OLFLEX® SOLAR XLWP
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Beneficii

Rezistent la actiuni mecanice, de ex. in cazul pozéarii ingropate neprotejate in santuri pentru cabluri realizate profesional .Teste
suplimentare de impact conform UL 854

Alternativa la acoperirea cu apa, de ex. prin nivel crescut al apelor in urma viiturilor

Reducerea propagérii flacarii si a gazelor toxice de combustie in caz de incendiu

Culoarea dungii extrudate marcheaza polaritatea pentru evitarea conectarii inverse

Control facil al lungimii la instalare datorita marcajului metrilor pe cablu

Domeniul de utilizare

Sisteme fotovoltaice cu tensiune a sistemului la curent continuu pana la max. 1800 V la masa

Pentru cablarea intre modulele solare si ca prelungire intre sirul de module si invertorul DC/AC

Este posibilda pozarea ingropata fara tub de proteciie la cel putin 50 cm in sol ( 70 cm adancime sub drumuri ), cu un strat de cel
putin 10 cm de nisip, acoperit cu placi de masa plastica, alt strat de nisip de 10 cm peste si banda de avertizare (cf.: VDE 0891-6,
Section 4.2)

Pe baza criteriului de etansare AD8 si a designului special impermeabil, Solartechnik Bayern a recomandat in septembrie 2018
instalarea subterana pentru acest produs in tuburi/canale de protectie tipice ingropate; trebuie sa se evite inundarea cu apa
contaminatd in tuburile/canalele de protectie

Durata de viata preconizata in conditii normale de utilizare, conform EN 50618, este de 25 de ani

Caracteristicile produsului

Rezistent la intemperii/raze ultraviolete conform EN 50618/ VDE 0283-618,, precum si rezistent la 0zon conform EN 50396;
Etangeitate transversala "AD8" in conformitate cu IEC 60364-5-51/ HD 60364-5-51/ VDE 0100-510, IEC 62440 si EN 50525-2-21/
VDE 0285-525-2-21

Far& halogeni si cu intarziere la propagarea flacarii

Rezistenta buna la abraziune si taiere

Potrivit pentru instalarea subterana directa datorita izolatiei rezistente si materialului izolatie exterioare, conform DIN VDE
0276-603

XLWP = X-Linked + Water-Proof (contact permanent cu apa AD8 conform IEC 60364-5-51/ VDE 0100-510, adancime de imersie
max. 10 m la o temperaturé cuprinsd intre 5 °C si 40 °C, daca este posibil, a apei statice), calitate reticulata prin iradiere

Norm references / Approvals
Certificat de tip H1Z2Z2-K conform EN 50618
Produse cu alte sectiuni sunt disponibile la cerere

Descrierea produsului

Conductor din lite fine de cupru cositorite

Izolatia conductorului realizata din copolimer reticulat cu raze X

Culoarea izolatiei conductorilor: alb

Izolatie exterioaré facuta din copolimer reticulat prin bombardare cu fascicul de electroni
Culoare nvelis exterior: Complet negru sau negru cu dungi rosii sau albastre

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001578

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
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OLFLEX® SOLAR XLWP

Constructia conductorilor:

Raza minima de indoire:

Tensiune nominala:

Tensiunea de test:
Domeniul de curent:

Gama de temperatura:

Observatie

Lite fine conform VDE 0295, clasa 5/IEC 60228 clasa 5

D</=8 mm: 4D;

8<D</=12 mm: 5D;

D>12 mm: 6D

*D= diametrul exterior al cablului

c.a. Uo/U: 1,0/1,0 kV
c.c. Uo/U: 1,5/1,5kV
Tensiunea CC max. de functionare permisa: 1,8 kV

AC 6500 V
Conform EN 50618

Temperatura conductor intre -40°C si +120°C max. conform EN
60216-1

Gama de temperaturd ambiantd conform cu EN 50618: intre
-40°C si +90°C

Daca nu este specificat altceva, datele aratate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranta) sunt disponibile la cerere
Pret baza cupru: 150/100 kg. Consultati anexa T17 din catalog pentru definirea si calculul suprataxelor aferente cuprului.
Lungimile standard le gasiti la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Mod de ambalare: Bobina 100m, Tambur ( 500, 1000 ) m

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Sectiunea conductorului (mm?) | Diametru exterior [mm] Index Cupru (kg/km) |Weight (kg/km)
1023601 4 5,8 38,4 68,1
1023602 6 6,4 57,6 91,6
1023603 10 7,6 96 138,6
1023604 16 9,1 153,6 209,7
Izolatia conductorului: alba / izolatie exterioara: neagrd cu dunga rosie

1023621 4 5,8 38,4 68,1
1023622 6 6,4 57,6 91,6
1023623 10 7,6 96 138,6
1023624 16 9,1 153,6 209,7
Izolatia conductorului: alba / izolatie exterioara: neagréd cu dungé albastra

1023625 4 5,8 38,4 68,1
1023626 6 6,4 57,6 91,6
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