DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Aplicatii foarte flexibile

Cablu industrial de Ethernet Cat. 6A, pentru aplicatii cu efort de torsiune (+ 180°/m), 4 perechi, invelis din PVC sau PUR cu
aprobare UL, design 4x2xAWG24/7, pentru PROFINET de tip C

Informatii

Cablu de internet industrial cu 4 perechi, rezistent la torsiune
Cat. 6A conf. ISO/IEC 11801

Pentru aplicatii PROFINET

&

Componente de automatizare complementare de la Lapp

Potrivit pentru exterior

Rezistenta mecanica

Robust

Interferenta semnalelor
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Rezistent la torsiune

Rezistent la UV
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Beneficii

Aplicatii cu Industrial Ethernet, ex. PROFINET cu instalare fixa, flexibila , sau torsiune
4 perechi : 100Mbit/s pana la 10 Gbit/s pentru Ethernet Industrial

Ecranare de calitate inalta pentru

zone cu zgomot electromagnetic ridicat
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ETHERLINE® TORSION Cat.6A

Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , in medii industriale dure

Domeniul de utilizare

Potrivit pentru aplicatii de torsiune, tipice in pilonul turbinelor eoliene
Se poate utiliza pentru Ethernet Industrial , in medii industriale dure
Potrivit pentru aplicatii EtherCAT si EtherNet/IP

Caracteristicile produsului

Versiunea PUR este fard halogeni si conforma cu VDE 0472-815

Rezistent la ulei conform IEC 60811-2-1

Cablu rezistent la miscari de torsiune. Testat cu mai mult de 1 milion de cicluri de indoire si 0 miscare dreapta/stanga de 180° pe
metru

Conform CAT.6A, ISO/IEC 11801 si EN 50173

Norm references / Approvals

In acord cu IEC 61156-6

Cablul PUR este certificat UL/CSA (CMX)
Versiune PUR: UL AWM Style 21576

cablu PVC certificat UL/CSA (CM)
Intarzierea propagarii focului:IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor din 7 lite impletite din cupru cositorit

Izolatia conductorului realizatd din PE (polietilena)

S/FTP: ecran colectiv din impletitura de cupru, perechi ecranate individual cu folie aluminizata
Izolatie exterioard: PUR/PVC

Culoare: verde (RAL 6018)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
Descriere ETIM 5.0 : cablu de date
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000830
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de date
Raza minima de indoire: Instalare fixa: 8 x diametrul cablului
Flexare ocazionala: 15 x diametrul exterior
Impedanta caracteristica: nom. 100 Q conform IEC 61156-6
Gama de temperatura: Conductor cu manta PUR Instalare fixa: -40 °C panala +80 °C

Flexare: intre -30 °C si +70 °C
Cablu cu manta PVC Instalare fixa: -40 °C panala +80 °C
Flexare: intre -10 °C si +70 °C

Observatie

Daca nu este specificat altceva, datele aratate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranta) sunt disponibile la cerere
PROFINET® este marca inregistrata a PNO (PROFIBUS user organisation)

Datele tehnice detaliate sunt disponibile la cerere. Va rugam sa precizati tipul si dimensiunile cablului solicitat
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.

Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.

Certificarile UL pot fi gasite in fisa cu date.
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Articol nr.

Denumire articol

Numarul de perechi si
sectiunea (AWG)

Diametru fir in mm

Diametru exterior mm

Index Cupru (kg/km)

Weight (kg/km)

izolatie exterioara din PVC

2170482 ETHERLINE® 4 x2x AWG24/7 1,3 8.9 44 88
TORSION Y CAT6,

Izolatie exterioard din PUR, far& halogeni

2170483 ETHERLINE® 4 x2x AWG24/7 1,3 8.9 44 90

TORSION P CAT6,
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