DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

PROFINET Patchcord RJ45
Patchcord industrial pentru Ethernet, Profinet de tip C, Cat. 5, fisd RJ45, PUR, pentru lant port cablu

Informatii

Bazata pe 2170894

Variante suplimentare sub
www.lapp.com/konfektionsfinder
sau la cerere.

i
:

Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in miscare, conexiuni in instalatji industriale

Fara halogen

Rezistenta mecanica

Timpul de asamblare

Lant port cablu

Interferenta semnalelor

QPVEeDPOe k

Beneficii
Conexiunea nepermanenta permite schimbarea usoara a echipamentului
Utilizat pentru conectarea directa a douda componente electrice
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ETHERLINE® PN FD Cat.5 RJ45

Domeniul de utilizare

Aplicatii foarte flexibile

Potrivit pentru aplicatii EtherCAT si EtherNet/IP

Pentru comunicarea intre unitatile de comanda SIEMENS® SINAMICS (PLC) ale sistemelor de actionare servo.
Pentru utilizare la interior

Caracteristicile produsului
Indeplineste cerintele valabile pentru cat. 5e si clasa D
2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

Norm references / Approvals
Cablul este certificat UL/CSA (CMX)

Descrierea produsului

Conductor torsadat, 2x2x AWG22/7

Stea cu 4 colturi

Ecran colectiv cu tresa de cupru si din aluminiu pe suport de plastic
Izolatie exterioara facutd din PUR

Culoare: verde (RAL 6018)

Patch cord preasamblat cu conectori RJ45

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patchcord din cupru ( cu
perechi torsadate) pentru uz industrial

Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu patch din cupru industrial

Raza minima de indoire: Flexibil: 8 x diametrul exterior
Clasa de protectie: RJ45 - IP20
Gama de temperatura: In timpul instal&rii: -20°C + +60°C

Instalare fixa: -30°C + +70°C

Observatie

Daca nu este specificat altceva, datele aratate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranta) sunt disponibile la cerere
Alte lungimi sau tipuri de conectoare sunt disponibile la cerere

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.

Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.

Pentru informatii tehnice detaliate, va rugdm consultati fisa tehnica

Ultima actualizare (24.05.2026)

©2026 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16



91'€0 20/95%0 Nd

‘aJe0lezundsa.09 8iep ap BIeO} U] 8juaind 8d1uysl ajijewsoul 1seb jaing

wo9o dnosbddejeiuewoidde)/:diy snpoud ap [njuswabeuely

‘pantasal sjybu |je - dnois) dde 92020

(9202°G0"t72) 8sezifenioe ewnin

Articol nr. Denumire articol |Length (m) Index Cupru kg/1.000 bucati
fisa dreapta RJ45 si fisa dreapta RJ45

2171278 IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45 0,5 15,65
2171279 IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-RJ45 1 31,3
2171280 IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-RJ45 2 62,6
2171281 IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-RJ45 3 93,9
2171282 IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 5 156,5
2171283 IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-RJ45 10 313
2171298 IE-PNC-5-RJ45-15-P-2-22-FD-RJ45 15 469,5
2171284 IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ45 20 626
fisd dreapta RJ45 si un capat liber

2171285 IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-OE 0,5 15,65
2171286 IE-PNC-5-RJ45-1-P-2-22-FD-OE 1 31,3
2171287 IE-PNC-5-RJ45-2-P-2-22-FD-OE 62,6
2171288 IE-PNC-5-RJ45-3-P-2-22-FD-OE 93,9
2171289 IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-OE 5 156,5
2171290 IE-PNC-5-RJ45-10-P-2-22-FD-OE 10 313
2171291 IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-OE 20 626
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