DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45

Industrial Ethernet EC Patchcord RJ45
Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolatie PUR, cat.5 cu 2 perechi

Informatii

Potrivit pentru lant portcablu
Variante suplimentare sub
www.lapp.com/konfektionsfinder
sau la cerere.

i

e,

Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in miscare, conexiuni in instalatii industriale

Fara halogen

Rezistenta mecanica

Timpul de asamblare

Lant port cablu

Interferenta semnalelor

QPVEeDID0L

Beneficii

Cablul de conectare asamblat la unul sau ambele capete economiseste timpul la instalare si reduce, respectiv, elimina posibilitatea
de erori de asamblarea la fata locului.

Rezistentéa sporita la interferente electromagnetice datorita agsezarii perechlor in stea, precum si a ecranarii duble din folie de
aluminiu laminata si impletitura din tres& de cupru cu un grad ridicat de acoperire (SF/UTP).
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ETHERLINE® EC FD Cat.5e RJ45

Disponibil cu conectori RJ45, M8 sau M12D. Conectorul cu RJ45 ingust permite utilizarea in aparate cu densitate foarte mare de
porturi, in timp ce protectia integrata impotriva vibratiilor a conectorului M8/M12D este potrivita pentru aplicatiile cu socuri i
vibratii.

Forma unghiulard a conectorului economiseste spatiu.

Izolatie de conductor fara halogen si compus pentru izolatia exterioara conceput pentru a indeplini cerintele speciale de protectie
impotriva incendiilor.

Domeniul de utilizare

Structura cablului permite o utilizare extrem de flexibild, cu migcare permanenté in piesele mobile ale masinilor si inlanturi
portcablu.

Potrivit pentru aplicatii EtherCAT si EtherNET/IP.

Conform standardelor de utilizare n autobuze (test de comportament la foc conform UNECE-R 118 pentru vehicule din categoria
M3 (Il si lIl)).

Izolatia exterioara din PUR si conectorii rezista la solicitari mecanice ridicate.

Izolatia exterioara din PUR este rezistenta la lubrifianti pe baza de ulei mineral si la substante chimice.

Caracteristicile produsului
Indeplineste cerintele valabile pentru cat. 5e si clasa D
2 perechi: 10/100 Mbit/s pentru Industrial Ethernet

Descrierea produsului

Conductor torsadat, 2x2x AWG26/19

Ecran colectiv cu tresa de cupru si din aluminiu pe suport de plastic
Izolatie exterioara facutd din PUR

Culoare: verde (RAL 6018)

Patch cord preasamblat cu conectori RJ45

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Patchcord din cupru ( cu
perechi torsadate) pentru uz industrial

Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu patch din cupru industrial

Raza minima de indoire: Raza minima de indoire: 16 x diametru exterior
Instalare fixa: 4 x diametru cablu

Clasa de protectie: RJ45 - IP20

Gama de temperatura: In timpul instalarii: -30°C pana la +50°C

Instalare fixa: -40°C + +80°C

Observatie

Daca nu este specificat altceva, datele aratate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranta) sunt disponibile la cerere
Alte lungimi sau tipuri de conectoare sunt disponibile la cerere

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.

Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol |Length (m) Index Cupru kg/1.000 bucati
fisa dreapta RJ45 si fisa dreapta RJ45

2171764 IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-RJ45 0,5 10
2171765 IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-RJ45 1 20
2171766 IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-RJ45 40
2171767 IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-RJ45 60
2171768 IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-RJ45 5 100
2171769 IE-EC-5-RJ45-10-P-2-26-FD-RJ45 10 200
2171770 IE-EC-5-RJ45-20-P-2-26-FD-RJ45 20 400
fisa dreapta RJ45 si un capat liber

2171771 |IE-EC-5-RJ45-0,5-P-2-26-FD-OE 0,5 10
2171772 |IE-EC-5-RJ45-1-P-2-26-FD-OE 1 20
2171773 IE-EC-5-RJ45-2-P-2-26-FD-OE 2 40
2171774 |IE-EC-5-RJ45-3-P-2-26-FD-OE 60
2171775 IE-EC-5-RJ45-5-P-2-26-FD-OE 100
2171776 IE-EC-5-RJ45-10-P-2-26-FD-OE 10 200
2171777 IE-EC-5-RJ45-20-P-2-26-FD-OE 20 400
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