DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINDICHT® ME-M

SKINDICHT® ME-M, adaptor din alama nichelata, permite utilizarea presetupelor metrice cu filet mai mare decat cel al gaurii

Timpul de asamblare

Cerinta de spatiu

an
&
@ Siguranta
@

Rezistent la temperatura

Beneficii

Conectori M12 L cu mai multi pini, cu codare L pentru evitarea conectdrilor gresite, pentru semnale Profinet sau M12K pentru
alimentarea senzorilor

Asigura flexibilitate la alegerea pretupei, deoarece alegerea este independenta de tipul de filet al carcasei.

Numerele articolelor care se termina cu "LF” reprezinta alternative de produse fara plumb cu caracteristici identice. Articolele "fara
plumb” bu contin plumb, care in prezent este inca permis pana la patru procente in aliajele de cupru, dar care ar putea fi interzis in
viitor, conform Directivei RoHS.

Domeniul de utilizare
Pentru utilizare cu o presetupa metrica al carei filet de conectare este mai mare decéat orificiul filetat existent.
Conectivitate imbunétatita datorita sloturilor multiple.

Descrierea produsului
Filet metric conform cu DIN EN 60423
Baza pentru informatii tehnice: DIN IEC 62444

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-1D: EC000441
ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

Ultima actualizare (10.10.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
PN 0456 / 02_03.16
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SKINDICHT® ME-M

Clasificare ETIM 6:

La cerere:
Material:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000441
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Prevazut cu garnitura
Alama nichelata
-60°C la +200°C

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (10.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com

Puteti gasi informatiile tehnice curente in foaia de date corespunzatoare.
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Articol nr. Filet exterior Filet interior M2 Bucati / UA
SKINDICHT® ME-M

52104450 12x1.5 16x1.5 100
52104452 16x1.5 20x 1.5 100
52104454 20x1.5 25x15 100
52104456 25x1.5 32x15 50
52104458 32x15 40x1.5 50
52104460 40x1.5 50x1.5 25
52104462 50x1.5 63x1.5 25
52104450LF 12x1.5 16x1.5 100
52104452LF 16x1.5 20x15 100
52104454LF 20x1.5 25x15 100
52104456LF 25x15 32x15 50
52104458LF 32x1.5 40x1.5 50
52104460LF 40x1.5 50x1.5 25
52104462LF 50x 1.5 63x1.5 25
SKINDICHT® ME-M hexagonal

52104463 63x1.5 75x1.5 1
52104463LF 63x1.5 75x1.5 1
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