DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, presetupa robusta cu etansare speciald, pentru temperaturi ridicate, ermetica, rezistenta la uleiuri,
acizi si alte substante chimice

% Robust

@ Rezistent la temperatura
@ Impermeabil

Beneficii

Pentru temperaturi ridicate

Rezistent la uleiuri, solventi, acizi si substante chimice
Rezistent la apa

Fixare puternica

Robust

Domeniul de utilizare

Presetupa impermeabila si rezistenta la temperaturi ridicate, cu element de etansare conic special FKM
Zidarie de caramida

Statii de epurare

Spalatorie auto

Descrierea produsului
1 fiting

2 saiba

Con de etansare 3 FKM

4 conuri de alama

5 suruburi de compresie

Nota
Se folosesc piulitele SKINDICHT® SM-M
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D

SKINDICHT® SHV-M FKM

Exemplu de descriere:
SHV-M-Viton® 20/11/7

20 = filetul metric

11 = filetul PG

7 = deschiderea conului de etangare

Date Tehnice
Clasificare ETIM 5:

Clasificare ETIM 6:

Atentie:
Material:
Clasa de protectie:

Gama de temperatura:

Observatie

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe

ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000441
ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Dimensiunile de instalare pot fi gasite in tabela T21

Corp: alama nichelata Con de etansare: FKM Garniturd: FKM
IP 68 - 10 bar

intre -20 °C si +200 °C

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol / | Domeniu de Filet PG Marimea cheii SW |Lungimea totald, C |Lungimea filetului, |Deschidere neta F (|Bucati/ UA
dimensiuni prindere @F (mm) fnmm mm D(mm) mm )

SKINDICHT® SHV-M FKM

52105430 M12x1,5 3,8-4,8 7 14.0/14.0 26.0 5 5.0 50
52105440 M16x1,5 4,8-5,8 9 18.0/17.0 275 5 6.0 50
52105450 M16x1,5 5,8-6,8 9 18.0/17.0 275 5 7.0 50
52105460 M20x1,5 58-6,8 11 22.0/20.0 31.0 6 7.0 25
52105470 M20x1,5 6,8-8,8 11 22.0/20.0 31.0 6 9.0 25
52105480 M20x1,5 8,5-10,8 13,5 22.0/22.0 32.5 6 11.0 25
52105490 M20x1,5 6,8-8,38 13,5 22.0/22.0 325 6 9.0 25
52105500 M20x1,5 10,8-12,8 16 24.0/24.0 345 6 13.0 25
52105510 M20x1,5 13,8-14,8 16 24.0/24.0 34.5 6 15.0 25
52105520 M25x1,5 15,8-17,8 21 30.0/30.0 38.0 7 18.0 25
52105530 M25x1,5 17,5-19,8 21 30.0/30.0 38.0 7 20.0 25
52105540 M32x1,5 19,5-21,8 29 40.0/40.0 445 8 22.0 10
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