DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINTOP® MULTI

SKINTOP® MULTI, Sistem de etansare pentru instalarea unui numar mare de cabluri neasamblate, diametre de etansare variate

Informatii
Sistem compact de etansare pentru mai multe cabluri, cu tehnologie inovatoare cu gel

Componente de automatizare complementare de la Lapp

In parti mecanice in miscare, conexiuni in instalatii industriale

Gama mare de strangere

Fara halogen

Timpul de asamblare

Preluare optima a efortului de tractiune

Cerinta de spatiu

Rezistent la UV
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Beneficii

Gama larga de etansare de la 4 mm sau pentru magistrala AS-1, cu tehnologia de gel elastic cu membrana inovatoare
Montaj simplu al cablurilor la densitate de ambalare mare

Protectie mecanica la tractiune pentru intreg manunchiul de cabluri

Reducerea erorilor de pozitionare se datoreaza marcarii fiecarui locas cu gama de diametre posibil de sigilat

Locurile neocupate rdman inchise si etansate in conditii de siguranta
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SKINTOP® MULTI

Domeniul de utilizare

Utilizat in zone in care mai multe cabluri si conductori trebuie introdusi in carcase, cu cerinte de spatiu minime
Nepotrivit pentru cabluri sau furtunuri preasamblate cu elemente de conectica

Constructia tablourilor electrice de comanda si control

Tehnologii pentru automatizari

Caracteristicile produsului

Cablurile pot fi introduse direct, nu este necesara nicio strapungere preliminara

Etansare pentru cablu si carcasa integrata (captiv)

Fara halogen si silicon

Rezistent la raze ultraviolete, ozon si ulei

Gelul adeziv ofera posibilitatea de pozitionare facila in spatiul de instalare, in timpul asamblérii

Norm references / Approvals

UL 50, UL 50E, CSA C22.2

UL 508 A pentru comenzile sistemului industrial (ex., dulapuri de comanda)
UL File No. E349737

Descrierea produsului
Pentru decupaje pentru conectori industriali cu 24 pini (36 x 112 mm)

Inclus
SKINTOP® MULTI inclusiv accesorii de montaj

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000240

ETIM 5.0 Descrierea clasei: treceri pentru cabluri
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Clasd ID: EC000240

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Intrare cablu
Certificari: UL File No. E349737

Comportament in caz de incendiu conform UL94 V-2
Hazard Level HL 2 conform EN 45545-2

Nota: La cerere, configurare personalizata a gaurilor
Material: Cadru: Policarbonat
Etansare: Gel
Clasa de protectie: IP 68
Gama de temperatura: -30°C + +110°C
Observatie

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol / dimensiuni Numar maxim de execultii Numarul cablurilor x diametrul Bucati / UA
cablurilor &
52220065 SKINTOP® MULTI Versiunea 1 22 16 x 3-7 mm, 6 x 8-12 mm 1
52220073 SKINTOP® MULTI Versiunea 2 21 5x2-6 mm, 8 x4-8 mm, 3 x 5-9 1
mm, 2x8-12mm, 1 x 12-16 mm, 2
x AS-1BUS /2 x 2-4 mm
52220080 SKINTOP® MULTI versiunea 3 30 30 x 2-6 mm 1
52220085 SKINTOP® MULTI versiunea 4 11 8x8-12mm,2x12-16 mm, 1 x 1
16-20 mm
52220101 SKINTOP® MULTI Version 5 27 27 X 4-8 mm 1
52220104 SKINTOP® MULTI Version 6 24 10 x 2-6 mm, 8 x 4-8 mm, 4 x 1
7-11mm, 2 x 10-14mm
52220107 SKINTOP® MULT!I Version 7 14 14x12 mm 1
52220180 SKINTOP® MULTI Version 8 12 12x 14 mm 1
52220183 SKINTOP® MULTI Version 9 15 5x20mm, 10 x 3-7 mm 1
52220186 SKINTOP® MULT! Version 10 12 3x20-24 mm, 1 x 16-20 mm, 8 x 1

2-6 mm
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