DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

SKINTOP® MS-M BRUSH

SKINTOP® MS-M BRUSH, presetupa din alama nichelata cu doua inele de etansare pentru diametrele mari, cu punere la masa a
ecranului pe 360° pentru impedanta de contact minima si montare usoara

Informatii

NOU: acum disponibil si in marimea M16x1,5

SKINTOP® MS-M pentru dimensiuni de la 75 x 1.5 la 110 x 2, garnitura de etansare este realizata din doua inele pentru blocarea
mecanica a cablurilor de dimensiuni mari

Siguranta

Tensiune

Rezistent la temperatura

@ Interferenta semnalelor

Beneficii

Protectie EMC optima datorita periei unice de 360°din alama, care creeaza un contact cu impedanta redusa intre impletitura de
ecranare din cupru si conexiunea cu surub.

Protectia EMC fiabila este garantata chiar si dupd demontare si reinstalare, deoarece impletitura de ecranare din cupru nu este
deteriorata de peria din alama.

Instalare sigura, rapidé si simpla.

Carcasa inovativa cu lameld dubla, cu dimensiuni M 75 x 1,5 pand la M 110 x 2 simplifica montajul si previne eforturile produse de
cablurilor grele.

Etansarea maxim posibila permite gradul de protectie IP 68 (10 bar) si IP 69.

Domeniul de utilizare
Pentru introducerea conforma EMC a cablurilor ecranate din cupru.
Pentru utilizare la sisteme de control, motoare si convertizoare de frecventa.
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SKINTOP® MS-M BRUSH

Versiunea "XL" este potrivita in special pentru carcase cu pereti grosi, datorita filetului séu de conectare deosebit de lung.
Potrivit pentru utilizare la exterior, cu respectarea intervalului de temperatura.

Nota: Pentru carcasele vopsite, anodizate sau acoperite cu pulbere, utilizati contrapiulita SKINDICHT® SM-PE-M pentru
egalizarea potentialului.

Norm references / Approvals
UL File Nr. E79903

Descrierea produsului
Filet metric conform cu DIN EN 60423
Baza pentru informatii tehnice: DIN IEC 62444

Nota
Piulitele SKINDICHT® SM-PE-M asigura contact optim cu suprafetele vopsite sau anodizate

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Descrierea clasei: presetupe
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Clasa-ID: EC000441

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Presetupe

Atentie: Pentru dimensiunile de instalare si momente de strangere
consultati T21

Material: Corp: alama nichelata,
Perie EMC - alama
Capac: alama nichelata
Insert: poliamida.
Element de etansare: elastomer special
Garnitura: elastomer special

Clasa de protectie: IP 68 -10bar (M12 - M110)
IP 69 (M12 - M63)
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Gama de temperatura: Dinamic: -25 °C panala +100 °C
Static: intre -40 °C si +100 °C

Observatie
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol / Diametrul exterior & Diametrul minim peste Marimea cheii SW in mm |Lungimea filetului, D ( Bucati / UA
dimensiuni (mm), dela-la ecran (mm) mm)
SKINTOP® MS-M BRUSH
53112506 M16x1,5 45-10 2 20 7 25
53112507 M20x1,5 7.0-13.0 3 24 8 25
53112676 M25x1,5 9.0-17.0 6 29 8 10
53112677 M32x1,5 11.0-21.0 8 36 9 5
53112678 M40x1,5 19.0 - 28.0 10 45 9 5
53112679 M50x1,5 27.0-35.0 14 54 10 5
53112680 M63x1,5 34.0-45.0 20 67 15 1
53112681 M 63 x 1,5 plus 44.0-55.0 25 75 15 1
53112501 M75x1,5 53.0-63.0 25 95 15 1
53112500 M 75 x 1,5 plus 58.0 - 68.0 25 95 15 1
53112503 M90x2 66.0 - 78.0 40 115 20 1
53112505 M110x2 76.0 - 88.0 50 135 25 1
53112504 M 110 x 2 plus 86.0 -98.0 50 135 25 1
SKINTOP® MS-M BRUSH XL
53112516 M16x1,5 45-10 2 20 12 25
53112527 M20x1,5 7.0-13.0 3 24 12 25
53113727 M25x1,5 9.0-17.0 6 29 12 10
53113728 M32x1,5 11.0-21.0 8 36 15 5
53113729 M40x1,5 19.0-28.0 10 45 15 5
53112673 M50x1,5 27.0-35.0 14 54 15 5
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