DLAPP INFORMATII DESPRE PRODUS

EASY STRIP scula de taiat si dezizolat

Instrument de dezizolare cu autoreglare cu cartuse interschimbabile/cutite de dezizolare, flexibil, design ergonomic, fiabil, de
asemenea pentru cablurile din Teflon/PTFE

Beneficii

Usor de manevrat datorita ajustarii automate functie de sectiunea de dezizolat

Domeniu larg de aplicatiii datorita cartusului de dezizolare interschimbabil

Levierul de ajustare fina permite inldturarea izolatiei de pe conductorii mici fara deteriorarea litelor
Durabilitate mare : testat pentru mai mult de 150.000 de operatii

Proiectat ergonomic, cu méanere fine, cu forma optimizatd, cu cap inclinat si cu greutate redusa

Domeniul de utilizare

Cartusele cu lame de dezizolare permit procesarea diferitelor materiale de izolatie, de exemplu PVC / PTFE, intr-o gama mare de
diametre, cu aceeasi scula

Pentru cabluri si conductori standard (90 % din aplicatii nu necesita modificarea setarilor )

Descrierea produsului
Doua modele disponibile : pistol ( RA ) sau versiunea standard

Nota
Conductorul MTW de 16 mm? nu poate fi procesat

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000163

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Scule pentrudezizolat cabluri
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000163

ETIM 6.0 Descriere clasa: Unealté de decupare izolatie/stripare
General: Domeniul de dezizolare : 0.02 - 16.0 mm?
Greutate: 136 g
Lungime: Dimensiuni de gabarit: L x H x W: Versiunea standard:

191x123x20 mm Versiune RA : 144x186x23 mm

Informatii: Capacitate de taiere
Cabluri rigide - 1.5mm?
Conductori flexibili pana la 10 mm?
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S LAPP

EASY STRIP scula de taiat si dezizolat

Observatie
Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.

Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare catre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Denumire articol Pentru mm? Culoare Pentru izolatie Forma cartusului Bucati/ UA m

Unealta standard cu cartuse 5

61735800 EASY STRIP inclusiv 0.02-10 negru PVC etc. drept 1 =<
cartus lame drepte wn

61735805 EASY STRIP inclusiv 0.1-4 albastru PTFE etc. forma Vv 1 —
cartus lame V -y

61735807 EASY STRIP incl. caseta |4 - 16 rosu PVC etc. rotund 1 %
o}

, , ]
Versiunea pistol cu cartug de lame (2]
61735813 EASY STRIP RA inclusiv [0.02 - 10 negru PVC etc. drept 1 E

cartus drept D«

61735814 EASY STRIP RA inclusiv |0.1 -4 albastru PTFE etc. forma V 1 Q
cartus lame V (1]

—

61735815 EASY STRIP RA incl. 4-16 rosu PVC etc. rotund 1 [V

caseta O Q'

—

Cartuse si piese de schimb o

61735801 Cartus drept 0.02-10 negru PVC etc. drept 1 —

61735803 Cartus-V 0.1-4 albastru PTFE etc. forma vV 1 %

61735802 Cartus O 4-16 rosu PVC etc. rotund N,
61735806 EASY STRIP falci suport |- - - - 2 g
Q
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