S LAPP

Mufa ramificata terminala TEB

Mufele ramificate TEB cu invelis adeziv pe interior pot fi utilizate pentru izolarea si etansarea conexiunilor de cabluri.
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Rezistenta chimica buna

Fara halogen

Rezistent la UV

Impermeabil
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Beneficii

Asigura etansare prin stratul adeziv termoplastic din interior
Rezistenta buna la substante chimice

Asigura rezistenta si protectie mecanica

Domeniul de utilizare
Izolarea si etansarea imbinarilor de cabluri

Constructie
Perete dublu

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5: ID Clasa ETIM 5.0: EC001170

ETIM 5.0 Descrierea clasei:Element de imbinare (set)
Clasificare ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC001170

ETIM 6.0 Descriere clasa: Mangon de cuplare si ramificare (set)
General: Rezistent UV
Informatii: Rata de termocontractie : > 2:1
Culoare: Negru
Material: Poliolefina reticulata cu adeziv termoplast in interior

fara halogen si fara silicon
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S LAPP

Mufa ramificata terminala TEB

Gama de temperatura: -55°Cla +100 °C
Temperatura de termocontractie : +120°C

Observatie

1. dupa contractie +/- 10%; 2. dupa contractie +/- 20%

Fotografiile si grafica nu sunt la scara si nu reprezinta imagini detaliate ale produsului respectiv.
Preturile sunt preturi nete fara TVA si suprataxe. Comercializare cétre clientii parteneri de afaceri.
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Articol nr. Descriere articol |Numarul de H max. (mm) H min. (mm) K max. (mm) K min. (mm) P*mm R* mm Bucati / UA
conductori

61830110 TEB 2-30/12 2 30 12 14 4 93 23 10
61830120 TEB2-60/23 2 60 23 25 7,5 118 29 1
61830130 TEB3-60/24 3 60 24 27 7 165 50 1
61830140 TEB4-40/15 4 40 15 13 3 105 26 1
61830150 TEB4-55/21 4 55 21 20 55 150 40 1
61830160 TEB4-75/26 4 75 26 28 7,5 175 45 1
61830170 TEB4-90/32 4 90 34 32 10 198 58 1
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